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4.0  ABMESSUNGEN (FORTSETZUNG)
L L

1 Paar 2 Paare

L L

3 Paare 4 Paare

X

ZY

 Z Y

 X

Z Y

 X

14 – 24"/DN350 – DN600 26 – 60"/DN650 – DN1500 62 – 78"/DN1550 – DN1950

Größe

Anz.  
Paare

Leistung  
pro Paar

Erforderlicher 
Rohrendabstand 

angrenzender 
Rohre2 Gesamtlänge (L)3,4 Abmessungen Ungef. Gewicht

Nennm.
Tatsächlicher 

Außendurchmesser Min. Max.

Setzung Setzung

1" 2" 3" 4" X Y Z 1" 
 

2" 3" 4" 
Zoll 
DN

Zoll 
 mm

Zoll 
 Fuß  Zoll Zoll

Fuß 
Meter

Fuß 
Meter

Fuß 
Meter

Fuß 
Meter

Zoll 
 mm

Zoll 
 mm

Zoll 
 mm

lb  
 kg

lb  
 kg

lb  
 kg

lb  
 kg

72 
DN1800

72.000 
1828,8

1

0.06 0.28 0.66

16.67 33.33 50.00 66.67

75.00 
1905

85.00 
2159

10.00 
254

7065.50 11851.00 16636.50 21422.00
5,08 10,16 15,24 20,32 3204,20 5374,43 7544,65 9714,88

2
9.41 17.75 26.08 34.41 7239.88 9632.63 12025.38 14418.13
2,87 5,41 7,95 10,49 3283,29 4368,40 5453,51 6538,62

3
7.71 13.27 18.82 24.38 9009.43 10604.59 12199.76 13794.93
2,35 4,04 5,74 7,43 4085,77 4809,18 5532,59 6256,00

4
7.40 11.57 15.74 19.90 11177.77 12374.14 13570.52 14766.89
2,26 3,53 4,80 6,07 5069,12 5611,67 6154,23 6696,78

78 
DN1950

78.000 
1981,2

1

0.06 0.28 0.66

16.67 33.33 50.00 66.67

10.00 
254

7786.33 12972.67 18159.00 23345.33
5,08 10,16 15,24 20,32 3531,10 5883,10 8235,11 10587,11

2
9.41 17.75 26.08 34.41 8104.35 10697.51 13290.68 15883.85
2,87 5,38 7,92 4,37 3675,32 4851,32 6027,32 7203,32

3
7.71 13.27 18.82 24.38 10151.14 11879.92 13608.69 15337.47
2,35 4,04 5,74 7,43 4603,54 5387,54 6171,54 6955,54

4
7.40 11.57 15.74 19.90 12630.12 13926.71 15223.29 16519.87
2,26 3,53 4,80 6,07 5727,76 6315,76 6903,76 7491,76

2	�	 Eine Lücke zwischen den angrenzenden Rohrenden ist für die Installation von W257 erforderlich
3	�	 Rohrendabstand auf Mittelpunkt festgelegt
4	�	 (Umfasst den Rohrendabstand für Endverbindungen nicht. Nur Gesamtlänge der Einheit) 

ANMERKUNGEN
•	 Beziehen Sie sich für Nenndrücke und Endbelastungen bitte auf das Datenblatt 20.03 für flexible Victaulic AGS-Kupplungen des Typs W77.

•	 Setzen Sie sich hinsichtlich zusätzlicher Größen oder Bewegungsanforderungen bitte mit Victaulic in Verbindung.

•	 Endkupplungen werden lose versandt. Montage vor Ort erforderlich.
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Verantwortlichkeit des Benutzers für die Auswahl und Eignung von Produkten
Die letztendliche Verantwortung hinsichtlich der Entscheidung in Bezug auf die Eignung 
eines der Produkte von Victaulic für eine bestimmte Endanwendung trägt der Nutzer. Diese 
Entscheidung muss gemäß den in der Branche geltenden Normen und den Projektspezifikationen, 
den maßgeblichen Baunormen und den damit zusammenhängenden Vorschriften sowie 
der Leistungsbeschreibung, der Wartungsanleitung und den Sicherheits- und Warnhinweisen 
von Victaulic getroffen werden. Keiner der Inhalte dieses oder eines anderen Dokuments, noch 
mündlich erteilte Empfehlungen, Beratungen oder Meinungen eines Mitarbeiters von Victaulic 
ändern, ersetzen oder machen die Bestimmungen der Standardverkaufsbedingungen, 
der Montageanleitung oder dieses Haftungsausschlusses der Firma Victaulic ungültig.

Rechte des geistigen Eigentums
Keine hierin enthaltene Angabe über eine mögliche oder empfohlene Verwendung eines 
Materials, eines Produkts, einer Leistung oder einer Konstruktion darf zur Grundlage einer 
Lizenz gemäß einem Patent oder einem anderen Recht auf geistiges Eigentum von Victaulic 
oder deren Tochter- und Schwestergesellschaften bezüglich solcher Verwendung oder 
Konstruktion oder als Empfehlung zur Verwendung eines Materials, eines Produkts, einer 
Leistung oder einer Konstruktion gemacht werden, die eine Verletzung eines Patents oder eines 
anderen geistigen Eigentums darstellt. Die Begriffe „patentiert“ oder „zum Patent angemeldet“ 
beziehen sich auf Geschmacks- oder Gebrauchsmuster oder Patentanmeldungen für Produkte 
und/oder Verfahren, die in den USA und/oder anderen Ländern zum Einsatz kommen.

Anmerkung
Dieses Produkt muss von Victaulic oder gemäß den Spezifikationen von Victaulic gefertigt 
werden. Alle Produkte müssen gemäß den aktuell gültigen Installations-/Montageanleitungen 
von Victaulic installiert werden. Victaulic behält sich das Recht vor, an Produktspezifikationen, 
Designs und Standardgeräten jederzeit, ohne Vorankündigung und ohne dass daraus 
Verpflichtungen entstehen, Änderungen vorzunehmen.

Montage
Beziehen Sie sich immer auf das Victaulic Montagehandbuch oder die Montageanleitung für 
das jeweilige Produkt. Handbücher mit vollständigen Installations- und Montagedaten werden 
mit allen Victaulic Produkten mitgeliefert und sind auch im PDF-Format auf unserer Website 
unter www.victaulic.com erhältlich.

Garantie
Konsultieren Sie den Garantieabschnitt in der aktuellen Preisliste oder wenden Sie sich 
für weitere Informationen an Victaulic.

Marken
Victaulic und alle anderen Victaulic Marken sind Marken oder eingetragene Marken der Firma 
Victaulic und/oder deren verbundener Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

5.0  LEISTUNG

Zu Leistungsdaten siehe Datenblatt 20.03: Flexible Victaulic® AGS-Kupplung Typ W77.

6.0  ANMERKUNGEN

 ACHTUNG

•	 Beim Nuten von Rohren zur Verwendung mit AGS-Produkten (Advance Groove System) müssen die 
Rollnutwerkzeuge von Victaulic mit AGS-Rollensätzen ausgestattet sein (RW für Stahl oder RWX für Edelstahl).

•	 RWX-Nutrollen lassen sich anhand ihrer silbernen Farbe sowie der Kennzeichnung „RWX“  
an der Vorderseite des Rollensatzes erkennen.

•	 Victaulic AGS-Produkte DÜRFEN NICHT an Rohren installiert werden, die mit folgender Änderung bearbeitet 
wurden: OGS-Rollensätzen (Original Groove System).

•	 Zur ordnungsgemäßen Bearbeitung der Rohrenden siehe Datenblatt 25.09 für die Spezifikationen  
für AGS-rollgenutete Rohre.

Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe führt zu Nuten, die nicht den Victaulic AGS-Spezifikationen entsprechen, 
und kann durch das Lösen der Verbindung schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen.

7.0  REFERENZMATERIALIEN
02.06: Zulassungen für Trinkwasser

05.01: Leitfaden zur Dichtungsauswahl

10.01: Referenz-Leitfaden für behördliche Genehmigungen

20.03: AGS-Kupplung Typ W77

26.01: Designdaten

26.12: Designdaten für genutete Systeme von Victaulic in seismischen Anwendungen

29.01: Allgemeine Geschäftsbedingungen/Garantie

I-W07/W77: AGS-Installation
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