FireLock® V27, K5.6
Modelos V2725, V2726

Resposta padrao e rapida

L

)

V2725/V2726

Aprovacoes/Listagens:

Para obter mais detalhes, consulte a Publicacéo Victaulic 10.01.

Descricao do produto:

Este sprinkler convencional modelo antigo V27

é desenhado para produzir um padrdo hemisférico que
deflete aproximadamente metade do spray para cima
em direcado ao teto e a outra metade para baixo tanto
na posicao vertical quanto na posicdo pendente. Esta
disponivel tanto com lampadas de resposta padrdo
quanto de resposta rapida. E fundido com um cabo de
chave hexagonal para permitir facil aperto a partir de
varios angulos, reduzindo o esforco de montagem. Este
sprinkler esta disponivel em vaérias classificacdes de
temperatura (veja grafico na pagina 3) e acabamentos
a fim de atender a diversos requisitos de desenho.

Cobertura

Para area de cobertura e colocacao do sprinkler,
consulte o NFPA 13 ou padrao aplicavel.

Obra/Proprietario
N°. Sistema
Local
Empreiteiro
Enviado por

Data

\A:taul-ca

40.17-PORB
Especificaces Técnicas:

Modelos: V2725, V2726

Modelo: Convencional

Medida nominal do orificio: %2"/13 mm

Fator K: 5,6 Imp./8,1 S.I.1

Medida nominal da rosca: 2" NPT/15 mm

Pressao de trabalho max.: 175 psi/1200 kPa

Teste hidrostatico de fabrica: 100% a 500 psi/3450 kPa
Pressao operacional min.:

e 7 psi/48 kPa
¢ 0,35 bar/5 psi (VdS e LPCB)

Temperatura nominal: Consulte o grafico na pagina 3

! Para obter o Fator K quando a pressdo ¢ medida em Bar, multiplique as
unidades de S.I. por 10,0.

Exagerado para proporcionar maior clareza

Engenheiro

Secgédo de
especificacdo

Paragrafo
Aprovado

Data
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Especificacdes do material:

Defletor: Bronze segundo UNS C51000

Ampola: Vidro com solucao de glicerina.

Diametro nominal da ampola:

L] Padrgo: 5,0 mm

] Resposta Répida: 3,0 mm

Parafuso de Carga: Bronze de silicio conforme UNS C65100
Tampao de tubo: Bronze de silicio conforme UNS C65100
Mola: Niguel Berilio

Vedacao: Fita Teflon?

Estrutura: Latdo 65-30 fundido sob pressao

Mola de seguranca: Aco inox conforme UNS S30200

Acessorios:

Chave de instalacao:
| Extremidade aberta: V27, V27-2

Acabamentos do sprinkler:

Lat&o liso

Cromado

Pintado de branco RAL 90102
Pintado de preto fosco?

Pintado especial®

Teflon? de niquel patenteado coating?
VC-2503

OO0 dnn

155, 200, 286 SR somente:
L] Cera?

Para caixas e outros acessorios, consulte folha
separada.

2 Teflon é marca registrada da Dupont Co.

3 Classificado pela UL como resistente a corroséo.

40.17-PORB 3111 Rev. E Atualizado em 6/2014  © 2014 Victaulic Company. Todos os direitos reservados.

victaulic.com

2

ictaulic’


http://www.victaulic.com/en/
http://www.victaulic.com/en/

victaulic.com | Sprinklers | FireLock® | K5.6, V27 | Publicagdo 40.17-PORB

Aprovacoes/Listagens:
. Modelo
APROVACOES/LISTAGENS
V2725 V2726
Diametro do orificio (polegadas) 128 123
Diametro do orificio (mm) 13 13
Fator K nominal Fator Imperial 5,6 5,6
Fator K nominal S.1.° 8,1 8,1
Resposta Padréo Réapida
Tipo de defletor Convencional & Convencional ©
Temperaturas nominais aprovadas °F/°C
A
175°F/79°C 155°F/68°C
cULus 200°F/93°C 175°F/79°C
286°F/141°C 200°F/93°C
360°F/182°C 286°F/141°C
A
175°F/79°C 155°F/68°C
NYC/MEA #62-99-E 200°F/93°C 175°F/79°C
286°F/141°C 200°F/93°C
360°F/182°C 286°F/141°C
AR
175°F/79°C 155°F/68°C
CSFM #7690-0531:112 200°F/93°C 175°F/79°C
286°F/141°C 200 <
360°F/182°C 86°F/141°C
]ggzggg 135°F/57°C
175°F/79°C 155°F/68°C
vdS/CE 200°F/93°C 175°F/79°C
286°F/141°C 200553 CC
360°F/182°C 86°F/141
135°F/57°C 135°F/57°C
155°F/68°C 155°F/68°C
175°F/79°C 175°F/79°C
LPCB 200°F/93°C 200°F/93°C
286°F/141°C 286°F/141°C
360°F/182°C 360°F/182°C

5 Para obter o Fator K quando a presséo é medida em Bar, multiplique as unidades de S.I. por 10,0.
5 Nao deve ser usado com nenhum escudo recuado.

Nota: Listagens e aprovac¢des conforme impressdo. Todas as aprovagdes abertas.
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Dimensoes:

ar

61 mm/
23"

42 mm/
15"

31 mm/
1w

Pendente convencional/vertical —
V2725,V2726
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Padrdes de distribuicao:
Modelos V2725, V2726

K5.6 Padroes de distribuicdo de posi¢cdo pendente
convencional padrdo — Trajetéria
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Modelos V2725, V2726
K5.6 Padroes de distribuicdo de posi¢cdo
vertical — Trajetdria
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NOTAS:

A. Os dados apresentados sdo aproximados e podem variar devido a diferencas na instalagao.

B. Estes graficos mostram trajetérias aproximadas; padroes de piso molhado e parede molhada para estes sprinklers automaticos Victaulic FireLock especificos. Eles contém
informacdes para ajudar a evitar obstru¢des em sprinklers e ndo devem ser usados na instalagdo como regras de espagamento minimo entre sprinklers. Consulte o cédigo
nacional de incéndio NFPA ou a autoridade com jurisdicao para informacdes especificas sobre obstrucoes, limitacoes de espagcamento e exigéncias de area de
cobertura. O ndo seguimento destas instrugdes pode afetar negativamente o desempenho do sprinkler anulando, assim, todos os reconhecimentos, aprovagoes e garantias.

C. Todos os padrdes sao simétricos a linha central do curso d’agua.
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Classificacoes:

Todas as lampadas de vidro séo classificadas para
temperaturas que vao de -67°F (-55°F) as apresentadas
na tabela abaixo.

Temperatura - °F/°C

Temperatura
Classe de Identificacdo  Temperatura | ambiente Cor da
temperatura de peca ambiente maxima ampola
do sprinkler Victaulic nominal permitida | de vidro
Comum A 135°F/57°C | 100°F/38°C | Laranja
Comum C 155°F°/68°C | 100°F/38°C |Vermelha
Intermedidria E 175°F/79°C | 150°F/65°C | Amarela
Intermedidria F 200°F°/93°C | 150°F/65°C Verde
Alta J 286°F/141°C | 225°F8/107°C Azul
Extra alta? K 360°F/182°C | 300°F/149°C | Malva
- M Aberta A sem
lampada

7 Somente resposta padréo.
8150/65 se revestido com cera.

9 Também disponivel em revestimento com cera.

Chaves disponiveis:

V27
V27-2 .
Recuado Extremidade
aberta
V2725,V2726 Convencional v v

A\ WARNING

Telefone: 001-610-559-3300.

¢ Sempre leia e entenda as instrucoes de instalacdo, cuidados e manutencao fornecidas junto com cada caixa
de sprinklers antes de iniciar a instalacao de qualquer sprinkler.

e Sempre use 6culos de seguranca e protetores para os pés.

e Despressurize e drene o sistema antes de instalar, remover ou ajustar qualquer produto Victaulic.

e As regras de instalacao, especialmente aquelas relacionadas a obstrucao, devem ser estritamente seguidas.
¢ Pintar, galvanizar ou revestir sprinklers (além do que for fornecido pela Victaulic) ndo é permitido.

0 nado cumprimento dessas instrucdes pode resultar em lesdes pessoais graves e/ou danos materiais.

O proprietario é responsavel pela manutencao do sistema e dos dispositivos de protecdo contra incéndios em
condi¢coes adequadas de operacao. Para requisitos minimos de manutencao e inspecao, consulte o panfleto mais
recente da National Fire Protection Association (Associacao Nacional de Protecao contra Incéndios) que descreve
os cuidados e a manutencao dos sistemas de sprinklers. Além disso, a autoridade com jurisdicao pode ter requisitos
adicionais de manutencao, teste e inspecao que devem ser seguidos.que devem ser seguidos.

Se precisar de copias adicionais desta publicacado ou se tiver alguma divida sobre como instalar com seguranca
este produto, contate a matriz mundial da Victaulic: P.0. Box 31, Easton, Pensilvania 18044-0031 EUA,

Instalacao

Consulte sempre a Folha de Instalagdo e Manutencao de Sprinklers Autométicos FireLock
Victaulic 1-40 para o produto que esté sendo instalado. Esta folha de instalacéo esta
incluida em cada remessa de produtos Victaulic para instalagao e dados de montagem
completos, além de estar disponivel em formato PDF no nosso site www.victaulic.com.

Garantia
Consulte a segdo Garantia da Lista de Precos atual ou contate a Victaulic para obter detalhes.
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Nota

Este produto deve ser fabricado pela Victaulic ou segundo especificagdes da Victaulic.
Todos os produtos devem ser instalados de acordo com as instrucdes de instalagdo/
montagem atuais da Victaulic. A Victaulic se reserva o direito de alterar especificagoes,
projetos e equipamentos padrédo do produto sem aviso prévio e sem incorrer em obrigacgdes.

Marcas comerciais
Victaulic é marca registrada da Victaulic Company.
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